
Uusi AFUX Pro – helposti kuorittava,
siisti ja nopea asentaa.
Todennäköisesti maailman paras asennuskaapeli.

- halogeenittomat kaapelit



HALOGEENITON KEVYT ASENNUSKAAPELI 

AFUX™ Pro 300/500 V HF
Nimellisjännite
UO/U = 300/500 V

Käyttö
Kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja 
ulkona. Sopii asennettavaksi kivirakenteiseen 
uraan, huomioi esim. käsikirjan D1 ”Käsikirja 
rakennusten sähköasennuksista” kohta 522.11 
sekä kuvat 522.10 ja 522.11. 

•	Ei sovellu maa-asennukseen eikä asennetta-
vaksi suoraan betonivaluun ilman suojaputkea.

•	Ei sovellu häiriönalttiiseen asennukseen  
(kts. MJAM ja MCCMK). 

•	Kaapeli suositellaan suojattavaksi suoralta 
UV-säteilyltä, vaikka ulkovaipassa onkin  
suoja-aineita säteilyä vastaan. 

Kuormitettavuus SFS-Käsikirjan 600 kohta  
523 mukaan. Asennuksessa on noudatettava 
yleisiä ohjeita, kuten SFS-Käsikirjaa 600 ja  
käsikirjaa D1 sekä hyvää asennustapaa. 

Johtimen suurin sallittu lämpötila:

•	 jatkuvassa käytössä 	 70 °C
•	vikatilanteessa (kesto enintään 5 s) 	160 °C 

Alin suositeltu käsittelylämpötila (3) 	 -15 °C 

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista) 
on 50x A N/mm2 

Rakenne
Johdin:	 Yksilankainen hehkutettu kuparijohdin 
Eristys:	 PEX-muovi (UV-suojatut, paitsi KEVI)
Täyte:	 Halogeeniton täytemassa 
Ulkovaippa:	 Valkoinen halogeeniton muovi.  
	 Metrimerkintä

Vaihetunnistus
Väritunnistus standardin HD 308 S2 mukaisesti: 

	 2-johdinta: 	 Sininen, ruskea  
	 3-johdinta (S): 	 Kelta-vihreä, sininen, ruskea  
	 4-johdinta (S): 	Kelta-vihreä, sininen, ruskea,  
		  musta  
	 5-johdinta (S): 	 Kelta-vihreä, sininen, ruskea,  
		  musta, harmaa 
Standardit
SS 424 02 19-5  
IEC / EN 60332-1-2 (itsestään sammuva)  
IEC / EN 60332-3 (nippuna itsestään sammuva)  
IEC / EN 61034 (vähän savuava)  
IEC / EN 60754 (halogeeniton) 

Sertifikaatit, hyväksynnät 
Kaapeli ei sisällä raaka-ainetta  
REACH/SVHC-listalta. 

Kaapeli täyttää raaka-aineiltaan  
RoHS-direktiivin vaatimukset. 

Tullikoodi 
8544 49 91

Todennäköisesti maailman  
paras asennuskaapeli.
AFUX Pro on helppo ja nopea asentaa. Se on helposti kuorittava, talkiton  
ja siten myös pölyämätön sekä liukas. Se on halogeeniton, vähän savuava  
ja nippupolttokokeen kestävä. Asennustulos on ensiluokkainen: tyylikkään 
valkoinen pinta on sileä ja kaapeli on kevyt ja taipuisa. Yksi ja sama kaapeli  
käy moniin kohteisiin. Valinta on helppo.



Ominaisuudet

AFUX™ Pro 2x1,5 N 3x1,5 S 3x2,5 S 4x1,5 S 5x1,5 S 5x2,5 S

Rakennetietoja (1)

Kaapelin ulkohalkaisija mm 8,0 8,3 9,7 9,1 10 12 

Kaapelin massa kg/km 100 120 170 140 170 240 

Mekaanisia arvoja (2) 

Pienin sallittu taivutussäde  
asennusvedossa mm 80 85 100 95 100 115 

Pienin sallittu taivutussäde  
lopullisessa asennuksessa (3) mm 35 35 40 40 40 50 

Sähköisiä arvoja (2) 

Johtimen maks. tasavirtaresistanssi  
20 °C lämpötilassa Ω/km 12,1 12,1 7,41 12,1 12,1 7,41 

Kuormitettavuus (2) (4) 

Asennustapa A esim. seinään  
upotetussa putkessa A 15 15 20 14 14 19 

Asennustapa C esim. puuseinällä A 20 20 29 18,5 18,5 25 

(1) Likiarvo 

(2) Katso taulukkoarvojen lähtöolettamukset kappaleesta Yleistä tuotetietoa. 

(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lämpötilassa on noudatettava erityistä varovaisuutta. 

(4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-Käsikirjan 600 kohdan 523 liitteenä. 

(5) A = kaapelin sisäjohdinten yhteinen poikkipinta-ala (mm²)

Tuotteen nimi

AFUX™ Pro 2x1,5 N 3x1,5 S 3x2,5 S 4x1,5 S 5x1,5 S 5x2,5 S 

Sähkönumero  
ja kela

K6/500  
0400889

K6/500  
0400896

Sähkönumero  
ja muovikela

K6M/500  
0400890 

K6M/500  
0400893 

K6M/500  
0400899 

K6M/500  
0403252 

Sähkönumero,  
pienkelapakkaus

PK300  
0400891 

PK200  
0400894 

PK250  
0400897 

PK200  
0403250 

PK150  
0403254 

Sähkönumero, 
rengaspakkaus

R100  
0400892 

R50  
0400895 

R100  
0400898 

R50  
0403251 

R50  
0403255 



Olemme palveluksessasi
Asiakaspalvelumme sähköpostiosoite on  
fi-sales@prysmiangroup.com

Henkilökohtaiset sähköpostimme ovat muotoa  
etunimi.sukunimi@prysmiangroup.com

© 2015-04  Prysmian Group. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Prysmian Finland Oy,   
PL 13, 02401 Kirkkonummi 

www.prysmiangroup.fi

Turvalliseen rakentamiseen

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista 
lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan  
sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.


